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LM267x（SIMPLE SWITCHER®）製品概要

使い方・代表的な回路例

周辺部品最少5点の簡単設計（LM2672-5.0（1A品）での例）

（20年の歴史あるSIMPLE SWITCHER®シリーズ、最少5点の周辺部品で電源が完成！）

電源 ICにおいて、歴史ある本SIMPLE SWITCHER®ファミリは、最小5点の外付け部品（CIN、
COUT、CB、D、L）で構成されるモノリシックDC/DCコンバータ・ファミリです。電源自身をシン
プルに、またその設計・評価・検証においてもシンプルを目指し、オンライン設計支援ツール
（WEBENCH®）によるサポートで、設計・評価時間を大幅に削減し、他社製品と比較して設計工数
を含めた総コストの削減が可能です。
出力電圧、出力負荷電流、またスイッチング周波数の固定、或いは外部信号による同期機能の差異
により基本バリエーションがあります。電流バリエーションとして0.5A～ 5.0Aを持っているため
幅広いアプリケーションへの対応が可能です。

製品特長 ターゲット・アプリ

● 24Vバスを使用するFA機器やモータ駆動機器、医療機器、その他産業機器等
● 高いサージ耐力が必要な車載機器等
● アミューズメント機器（パチンコ、パチスロ）
● 振動、衝撃に強く、目視検査が容易なリード足パッケージを好むあらゆるアプリケーション

各部温度特性のシミュレーション結果

各種電気的特性のシミュレーション結果

WEBENCH®により電源に関わる電気的特性、温度特性評価が机上で可能

● 各周辺回路部品はWEBENCH®により簡単に設計が可能
● 電源の小型化に貢献するLLP（リードレスパッケージ）もラインアップ
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■ 8V ～ 40Vの広い入力電圧範囲
■ 内部補償による電圧モード制御
■ 最高96%の高効率
■ 出力電圧オプション
 •ADJ（最小出力電圧1.21V）
 • 出力電圧固定（3.3V、5.0V、12V）
■ リファレンス精度：±2%
■ スイッチング周波数：260kHz固定
■ 動作時の接合部温度範囲 : －40℃ ～ ＋125℃
■ TTLレベルのシャットダウン機能、低消費スタンバイ・モード
■ ソフトスタートおよび周波数同期
■ サーマル・シャットダウン、電流制限保護
■ WEBENCH®により電気的特性、温度特性シミュレーション対応

仕様概要

製品ラインアップ

PCBレイアウト例
詳細はLM267Xデータシート或いは各々のアプリケーションノート参照

Load Current

Frequency Input Voltage 0.5A 1.0A 3.0A 5.0A

Fixed 260kHz 8V...40V
LM2671
LM2674

LM2672
LM2675

LM2670
LM2673
LM2676

LM2677
LM2678
LM2679

LM267xシリーズ
Vin Range 8-40V

Vout ADJ、Fixed：3.3V、5V、12V

Fsw 260kHz

Load Currents 0.5A、1.0A、3.0A、5.0A

Output Accuracy +/- 2%

Features
Enable

Soft-Start
Frequency Sync（280kHz-400kHz） 

Packages

8-pin MDIP
8-pin SOIC

7-pin TO263
7-pin TO220
14-lead LLP

日本語ホームページ
LM2670製品   www.tij.co.jp/LM2670 LM2671製品   www.tij.co.jp/LM2671
LM2672製品   www.tij.co.jp/LM2672 LM2673製品   www.tij.co.jp/LM2673
LM2674製品   www.tij.co.jp/LM2674 LM2675製品   www.tij.co.jp/LM2675
LM2676製品   www.tij.co.jp/LM2676 LM2677製品   www.tij.co.jp/LM2677
LM2678製品   www.tij.co.jp/LM2678 LM2679製品   www.tij.co.jp/LM2679

WEBENCHでの設計及び動作シミュレーション可能   www.tij.co.jp/webench
製品に関するお問い合わせ   www.tij.co.jp/pic

LM267Xシリーズのレギュレータは、モノリシックICです。降圧型（バック）スイッチング・レギュレー
タのためのすべての機能を内蔵しており、すぐれたライン・レギュレーションとロード・レギュレー
ションで負荷電流をドライブできます。3.3V、5.0V、12Vの固定出力電圧、可変出力電圧のもの
があります。必要な外付け部品が少なくてすみ、使い方が簡単で、固定周波数のオシレータ、外部
シャットダウン、ソフトスタート、周波数同期の各機能を備えています。

製品概要

TYPICAL SURFACE MOUNT PC BOARD LAYOUT、FIXD OUTPUT

TYPICAL SURFACE MOUNT PC BOARD LAYOUT、ADJUSTABLE OUTPUT

電圧設定用抵抗

JAJT163 



IMPORTANT NOTICE 




